
FEBRUÁR-MÁRCIUS 2012

AKCIÓS AJÁNLAT
ÉRVÉNYES 2012. FEBRUÁR 1-TŐL MÁRCIUS 31-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

NETTÓ 40 000 FT-OS RENDELÉS FELETT INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

KLINGSPOR LAMELLÁS KORONGOK
Különösen alkalmas acél, rozsdamentes acél és magasan ötvözött nemesacélok megmunkálására.
Zirkonkorund szemcse
Üvegszál szövet tányér, műgyanta ragasztó
Kúpos kivitel
12200 ford/perc

S0565.001.040 – Méret 125 × 22,23 N° 499 Ft (850 Ft) (B° 634 Ft) – 40-es szemcseméret
S0565.001.060 – Méret 125 × 22,23 N° 499 Ft (850 Ft) (B° 634 Ft) – 60-as szemcseméret
S0565.001.080 – Méret 125 × 22,23 N° 499 Ft (850 Ft) (B° 634 Ft) – 80-es szemcseméret

Világszínvonalú minőség!
Vásároljon nettó 50 000 Ft értékben Klingspor lamellás korongot és megajándékozzuk egy Pickwick teáskészlettel!

AJÁNDÉK
TEÁSKÉSZLET

499 Ft
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WESTWARD T-MARKOLATÚ,
GÖMB FEJŰ IMBUSZKULCS KÉSZLET
8 darabos készlet, tokban
Gömb fej a nehezen elérhető részekhez
Ergonomikus T-markolat, a nagyobb erőkifejtéshez
Króm-Vanádium acél
Méretek: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Bruttó ár: 5 067 Ft

W6250.000.020

FISCHER VW 300T TÉLI
UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ
0 °C-nál is gyors kikeményedés
2 komponensű műgyantaragasztó
Univerzálisan felhasználható minden építőanyaghoz
Kis széltávval is dolgozhatunk
Menetes szárak, betonvasak, profi lvasak, betonba,
terméskőbe, téglába probléma mentesen beragaszthatók
Normál egy csöves kinyomópisztollyal kinyomható.
Bruttó ár: 5 067 Ft
1 L = Bruttó 16 981 Ft
6 darab után egy bőr munkáskesztyűt adunk ajándékba!

36990.500.021

BAHCO MORA 
VADÁSZKÉS
Masszív kés 102 mm-es 
rozsdamentes
pengével 
Övtartó hüvellyel

BAHCO 4IN1 IRÁNYVÁLTÓS
RACSNIS KULCS KÉSZLET
4 méret minden kulcson
12 méret 3 kulcson : 8-19 mm
Kevesebb hely igény és súly
Erős övtáskával!
Bruttó ár: 12 687 Ft
Forradalmi áttörés!
A Bahco 4in1 racsnis kulcshoz most egy 
Bahco Mora vadászkést adunk ajándékba!

L6835.004.300
MAXXFAST BITKÉSZLET
32 részes bitkészlet ütésálló dobozban
Ergonomikus markolat
Gyorsoldós bittartó
Torx, hatlap, hornyolt, Philips és Pozidriv bitek
Bruttó ár: 7 861 Ft

X8197.000.025

AJÁNDÉK
BŐR

KESZTYŰ

3 990 Ft

ÉLETTARTAM 
GARANCIA

6 365 Ft

3 990 Ft

17 850 Ft

9 990 Ft

13 582 Ft

6 190 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=W6250000020
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=W6250000020
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=L6835004300
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=L6835004300
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=X8197000025
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=63990500021
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V-COIL MENETJAVÍTÓ KÉSZLET
Tökéletes gépek karbantartására
Könnyen cserélhető szerszámok a gyorsoldós adapternek 
köszönhetően
A behajtót a készlet tartalmazza.
Méretek: M6–M10.
Bruttó ár: 22 847 Ft
Egy megoldás a lehetetlen helyzetekre!

Z7287.000.034

HITACHI NI-CD AKKUS 
FÚRÓ-CSAVAROZÓ+ KOFFER
22 fokozatban állítható forgatónyomaték-tartomány
Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
Elektromos fék, 10 mm-es gyorstokmány
Max nyomaték: 26 Nm
30 perces töltési idő
Akku: 1 db 12 V, 1.4 Ah, Ni-Cd
Bruttó ár: 19 037 Ft

H7200.500.011

FABORY MAGFÚRÓ KÉSZLET, 
7 DARABOS
A menetmagfúrók 4× gyorsabban forgácsolnak a csigafúróknál
Kisebb nyomatékkal és meghajtó erővel is használható
Műanyag dobozban
Mélység: 30mm
Tartalom: 12S, 14S, 16S, 18S, 20S, 22S és pontozó
Bruttó ár: 31 737 Ft

U0087.001.770

AJÁNDÉK 
FOGÓ ÉS 
SAPKA

HITACHI E24 ÁRAMFEJLESZTŐ
Mitsubishi 4 ütemű, OHV vezérlésű, léghűtéses benzinmotor 
Karbantartásmentes kefe nélküli tartós generátor 
10 l-es üzemanyagtartály
12V-os egyenáram-kimenet akku töltéshez 
Kefe nélküli, 2 pólusú, öngerjesztő, 1 fázisú generátor 
2 db szabványos 16A-ig terhelhető dugaszoló ajzat 
Teljesítmény : 2,4 max. kW, 181 ccm
Névleges áram: 9,6 A
Bruttó ár: 165 087 Ft

Vásároljon most Hitachi E24 áramfejlesztőt és egy Multifunkciós 
Fogót és egy kötött sapkát adunk ajándékba!

H7200.500.013

38 880 Ft

24 990 Ft

17 990 Ft

14 990 Ft

129 990 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287000034
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287000034
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500011
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500011
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500013
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500013
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500013
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=U0087001770
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=U0087001770
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=U0087001770
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MOTIP SZILIKON SPRAY
Megakadályozza a gumi alkatrészek elfagyását és
kiszáradását az autóknál és egyéb kültéri alkalmazásoknál
Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
Használható: -50 – +200 °C
Bruttó ár: 1 003 Ft
400 Ml (1 l = B° 2 508 Ft)

90980.000.562

LOCTITE 243
MENETRÖGZÍTŐ
Alacsony menetsúrlódási együtthatójú,
közepes szilárdságú csavarrögzítő
Minden felületen megköt
Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén
szennyezett felületeken
5, 10 és 50 ml-es kiszerelés
Loctite 5 ml 1 l = 302 260 Ft (bruttó)
Loctite 10 ml 1 l = 252 730 Ft (bruttó)
Loctite 50 ml 1 l = 228 346 Ft (bruttó)

90002.243.005 – 5 ml N° 1 190 Ft (1 246 Ft) (B° 1 511 Ft)
90002.243.010 – 10 ml N° 1 990 Ft (2 192 Ft) (B° 2 527 Ft)
90002.243.050 – 50 ml N° 8 990 Ft (9 731 Ft) (B° 11 417 Ft)

Nettó 26 000 Ft vásárlás felett 2 Gb-os Pendrive-ot adunk ajándékba!
Nettó 17 000 Ft vásárlása esetén pedig Loctite bögrét adunk ajándékba!

HITACHI LI-ION AKKUS 
FÚRÓ-CSAVAROZÓ+ KOFFER
2 db 14.4 V, 1.5 Ah, Li-Ion
22 fokozatban állítható forgatónyomaték-tartomány
Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
Elektronikus szabályozás, elektromos fék
13 mm-es gyorstokmány
Max nyomaték: 31 Nm
Ajándék lámpa és bitkészlet!
Bruttó ár: 44 437 Ft

H7200.500.012

34 990 Ft

Megragadó 
ár!

1 095 Ft

790 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000562
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000562
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000562
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90002243005
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90002243010
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90002243050
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90002243050
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=H7200500012


TONA 42 DARABOS
DUGOKULCS KÉSZLET, 1/4“
Masszív doboz fém csattal. 
Hatlap dugók: 4–14 mm
Pozidriv, Philips, Imbusz, Torx dugók
Szélesedő csavarhúzó foglalat: 4–5,5–7 mm
Irányváltós racsni
Hosszabbító: 50, 100, 150 mm
Kardán csukló, T-kar
Bit adapter, Csavarhúzó nyél
Bruttó ár: 16 497 Ft

 T3250.000.110

MOTIP NYEST RIASZTÓ SPRAY
Egy vékony fi lmréteget létrehozva megvédi
az autó motorjában lévő kábeleket a nyestektől.
A motortérben is alkalmazható
Mozgó alkatrészekre is fújható
A spray vízálló, sósvíz álló és saválló
Bruttó ár: 1 892 Ft
400 Ml (1 l = B° 4 731 Ft)

90946.000.547

GWS 850 C SAROKCSISZOLÓ
Konstans elektronika
Lágy indulás, tengelyrögzítés
Bal kézre is szerelhető fogantyú
Névleges teljesítmény: 850 W
Tárcsaátmérő: 125 mm
Üresjárati fordulatszám: 11000 ford./perc
Bruttó ár: 25 387 Ft

B4420.500.070

12 990 Ft

1 490 Ft

19 990 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=T3250000110
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=T3250000110
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90946000547
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90946000547
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=B4420500070
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=B4420500070
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1 456 Ft

1 190 Ft

24 100 Ft

12 990 Ft

1 643 Ft

1 490 Ft

FABORY SÜLLYESZTŐ
FÚRÓ KÉSZLET
6 darabos készlet, fém dobozban
DIN335C HSS 90°
Méretek: Ø 6,3 – 8,3 –10,4 – 12,4 –
16,5 (szár: Ø 10 mm) –20,5 mm
Bruttó ár: 16 497 Ft
Kiemelkedő Fabory minőség!

U6337.001.770

MOTIP
LÁNCKENŐ SPRAY
Minden lánchajtás kezelésére alkalmas
Védelmet nyújt a korrózió, a sav és
a só félékkel szemben
Vízlepergető, pH-semleges
Hőálló -50 és +200 °C között;
Bruttó ár: 1 892 Ft
400 Ml (1 l = B° 4 731 Ft)

90980.000.572

MOTIP SZÓRÓZSÍR
Tefl on tartalmú szórózsír a fém és műanyag
mozgó alkatrészek kenéséhez.
Magas viszkozitás,
Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak,
Kitűnő korrózió elleni védelem,
Víz lepergető hatás,
Buttó ár: 1 511 Ft
400 Ml (1 l = B° 3 778 Ft)

90980.000.565

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=U6337001770
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=U6337001770
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000572
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000572
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000565
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=90980000565


ÉLETTARTAM 
GARANCIA

WESTWARD SZIGETELT
FOGÓ KÉSZLET,
4 DARABOS
200 mm kombinált fogó
150 mm blankoló fogó
200 mm ferde élű csípőfogó
200 mm hosszú orrú fogó
Bruttó ár: 17 767 Ft

W6240.000.005

BAHCO 8“-OS RESZELŐ 
KÉSZLET
5 darabos készlet műanyag feltekerhető tokban:
1 durva, 1  simító lapos reszelő
1 durva félkör reszelő
1 durva kerek reszelő
1 durva négyszögű reszelő
Bruttó ár: 10 147 Ft

S5320.478.200

2 KANNA DREUMEX KÉZTISZTÍTÓ
AJÁNDÉK ADAGOLÓVAL
Hatékonyan távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is, 
és közben óvja a bőrt is!

Dreumex Special a kíméletes ápolásért
Használja nedves kézre!
Bruttó ár: 13 957 Ft
2× 4,5 L; 1 L = bruttó 1 551 Ft
Z7287.500.044

Dreumex Plus a makacs szennyeződésekhez
Alkalmas kátrány, festék, ragasztó, olaj és lakk eltávolítására.
Használja száraz kézre, és csak utána öblítse le a kezét!
Bruttó ár: 17 767 Ft
2× 4,5 L; 1 L = bruttó 1 974 Ft
Z7287.500.043

Vásároljon 2 dobozt és adunk ajándékba egy adagolót!

17 651 Ft

13 990 Ft

AJÁNDÉK
ADAGOLÓ

14 198 Ft

10 990 Ft

AJÁNDÉK
ADAGOLÓ

7 990 Ft

21 246 Ft

13 990 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=W6240000005
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287500044
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287500044
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287500043
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=Z7287500043
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=S5320478200
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ÜZLETEINK:

1139 Budapest, Váci út 85. · 1117 Budapest, Hunyadi János út 3. · 1101 Budapest, Kőbányai út 47/B
3508 Miskolc, Csaba vezér út 51. · 7630 Pécs, Koksz út 123. · 5000 Szolnok, Tószegi út 47.
9024 Győr, Lajta út 34. · 8000 Székesfehérvár, Budai út 83/A

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 40 322 679 (FAB-ORY)

ÉRVÉNYES 2012. FEBRUÁR 1-TŐL  MÁRCIUS 31-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

Ár / tipográfi ai hibákért a felelősséget nem vállaljuk.

24 órás házhozszállítás, részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
50 000 féle kötőelem, 25 000 féle szerszám és ipari segédanyag. Speciális kötőelemek széles
választéka, fi nom menetes, UNC, UNF, Withworth szabványú csavarok!

BRENNENSTUHL
IPARI KÁBELDOB
A dob speciális Brefl ex műanyagból készült, 
így extra erős és rugalmas.
15 m-es fekete kábel
4 db 230 V-os aljzat
180 mm-es dob átmérő
Beltéri használatra (IP20)
Bruttó ár: 7 607 Ft

B6128.079.188

TONA CSILLAG-VILLÁS
KULCSKÉSZLET, 22 DARABOS
Csillag-villás kulcskészlet
Méretek: 6-22; 24; 26; 27; 30; 32 mm
22 darabos készlet hordtáskában
Bruttó ár: 33 007 Ft

T1030.000.130

TONA CSILLAG-VILLÁS
KULCSKÉSZLET, 16 DARABOS
Csillag-villás kulcskészlet
Méretek: 8-24 mm
16 darabos készlet hordtáskában
Bruttó ár: 13 957 Ft

T3030.000.125

5 990 Ft

25 990 Ft

10 990 Ft

http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=B6128079188
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=T1030000130
http://www.fabory.hu/pages/product.html?l=hu&product=T3030000125

